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TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Bauform
Abmessungen (BxH x T)
Schaltabstand S|

Gesicherter Schaltabstand S,

Einbau in Metall
Schaltfrequenz
Anschlussart
Schaltausgang
Schaltausgang Detail
Ausgangsfunktion
Elektrische Ausfiihrung
Schutzart

El
Nach EN 60529.

MECHANIK/ELEKTRIK
Versorgungsspannung

Restwelligkeit

Spannungsabfall

Bereitschaftsverzogerung

’ VonU,.

B Bei |2 max.

" Versorgungsspannung U, und Umgebungstemperatur Ta konstant.

P
Von Sr.
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INDUKTIVE NAHERUNGSSENSOREN

1Q08-
O4NPSKRDSS15

BESTELLINFORMATIONEN

Typ Artikelnr.

1Q08-04NPSKRDSS15 8197

Weitere Gerateausflihrungen und Zubehor auf www.sick.com/IQY

CE @ & P er

Abbildung kann abweichen

Quaderférmig

8 mm x40 mm x 8 mm
4 mm

3,24 mm

Nicht biindig

2.000 Hz

Leitung mit Stecker M8, 3-polig, mit Randelverschraubung, 0,26 m
PNP

PNP

SchlieBer

DC 3-Leiter

P67
IP68

10V DC ... 30 VDC
<10%"

2)
=2V
<100 ms
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INDUKTIVE NAHERUNGSSENSOREN - IQ08-04NPSKRDSS15

Hysterese 5%..15%
Reproduzierbarkeit <20”

4)
Temperaturdrift (von S)) +10 %
EMV Nach EN 60947-5-2
Dauerstrom |, =200 mA
Leerlaufstrom 10 mA
Leitungsmaterial PVC
Leitungsdurchmesser @29 mm
Kurzschlussschutz Y
Einschaltimpulsunterdriickung v
Schock- und Schwingfestigkeit 309g,1Mms/10..55Hz,1Tmm
Umgebungstemperatur Betrieb -25°C...+75°C
Gehdusematerial Kunststoff, VISTAL®
Werkstoff, aktive Flache Kunststoff, VISTAL®
Max. Anzugsdrehmoment =1,5Nm
UL-File-Nr. NRKH.E348498
’ VonU,.
! Bei I« max.

)
Versorgungsspannung UE und Umgebungstemperatur Ta konstant.

@
Von Sr.

SICHERHEITSTECHNISCHE KENNGROBEN

MTTF, 1.775 Jahre
DC 0%

avg

REDUKTIONSFAKTOREN

Hinweis Die Werte gelten als Richtwerte, die variieren konnen
Edelstahl (V2A) Ca.07
Aluminium (Al) Ca.0,5
Kupfer (Cu) Ca.04
Messing (Ms) Ca.0,5

EINBAUHINWEIS

Bemerkung Zugehdrige Grafik siehe "Einbauhinweis"
A 4 mm
B 24 mm
C 8 mm
D 12mm
E 20 mm
F 32 mm
G 8 mm
ZERTIFIKATE
EU declaration of conformity 7
UK declaration of conformity Y
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INDUKTIVE NAHERUNGSSENSOREN - 1Q08-04NPSKRDSS15

ACMA declaration of conformity 7
Moroccan declaration of conformity 7
China RoHS 7

v

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-
empt

cULus certificate 7

EINBAUHINWEIS

ANSCHLUSSSCHEMA CD-002

..... |
BN! 1 Lt
BK| 4 .
————= SchlieBer
BU:I 3 M

—_—
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INDUKTIVE NAHERUNGSSENSOREN - IQ08-04NPSKRDSS15

ANSPRECHKURVE

Ansprechkurve typ. fur IQ08-04N
5

Snin mm

0
mm -8 -4 0 4 8

Abstand zwischen Objektkante und Mitte aktiver Flache in mm
Alle MafBe in mm

MABZEICHNUNG IQ08, LEITUNG MIT STECKER

8,1
ri%@ &T J M8 x 1
110, B
1 RLL ™
g M3 i
Hotel L

Pin1 = Pin3
MaBe in mm
@® Anschluss

® Anzeige-LED 270°
® Befestigungsgewinde M3

Weitere Informationen sowie passendes Zubehor, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maf3- .yﬁ;El
modelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1118197 iﬂqﬂﬁ
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SICK

Sensor Intelligence

SICKAT
A GLANCE

SICK ist ein weltweit flihrendes Technologieunternehmen fiir intelli-
gente Sensorlosungen und integrierte Losungen in der industriellen
Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und
machen lhre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nach-
haltiger - sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverstandnis und zerti-
fizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage fiir
skalierbare sowie maBgeschneiderte Automatisierungslosungen
und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschopfungskette.
Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein
Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivitat, steigern
die Qualitat, schiitzen Gesundheit und Sicherheit und sichern die
Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative
Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Landern ist
SICK weltweit prasent und immer in lhrer Nahe. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Waldkirch in der Nahe von Freiburg, Deutsch-
land. Unsere Kunden profitieren von unserem Verstandnis fur lokale
sowie globale Anforderungen, die wir in maBBgeschneiderte Losungen
Ubersetzen.





