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FICHA DE DADOS

1Q08-04NPSKRDSS15
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Sensores de proximidade indutivos
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SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS - 1Q08-04NPSKRDSS15
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DADOS TECNICOS EM DETALHE

CARACTERISTICAS

Construgao

Dimensdes (L x A x P)
Distancia de comutagdo S,
Distancia de comutagéo protegida S,
Montagem em metal
Frequéncia de comutacao
Tipo de conexao

Saida de comutagao

Saida de comutagao detalhe
Funcéo de saida

Modelo elétrico

Grau de protecao

"
Conforme EN 60529.

MECANICA/SISTEMA ELETRICO

Tensao de alimentagao

Ondulagao residual

Queda de tensao

Atraso de disponibilidade
DeU,

2
Com| max.

)
Tensao de alimentacdo UB e temperatura ambiente Ta constantes.

P
De Sr.

2 FICHA DE DADOS | SICK

SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTI-
VOS

1Q08-
O4NPSKRDSS15

INFORMACOES DO PEDIDO

tipo n2 de artigo

1Q08-04NPSKRDSS15 8197

Outras versdes do aparelho e acessorios em www.sick.com/IQY

CE @ & P er

Figura pode ser diferente

Retangular

8 mm x40 mm x 8 mm
4 mm

3,24 mm

N&o nivelado

2.000 Hz

Cabo com conector M8, 3 pinos, com unido roscada com serrilhado, 0,26 m
PNP

PNP

NA

3 fios CC

P67
IP68

10V DC ... 30 VDC
<10%"

2)
=2V
<100 ms
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SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS - IQ08-04NPSKRDSS15

Histerese 5%..15%
Reprodutibilidade <29 3
4
Desvio de temperatura (de S) +10 %
CEM Conforme EN 60947-5-2
Corrente permanente |, =200 mA
Corrente sem carga 10 mA
Material do cabo PvVC
Diametro do cabo @29 mm
Protegdo contra curto-circuitos Y
Supressao do impulso de ligagédo v
Resisténcia a impactos e vibracées 309g,1Mms/10..55Hz,1Tmm
Temperatura ambiente, operagéo -25°C..+75°C
Material da carcaca Plastico, VISTAL®
Material, face ativa Plastico, VISTAL®
Torque de aperto max. =<15Nm
N¢ arquivo UL NRKH.E348498
’ DeU,.
! Com Ia max.

)
Tens&o de alimentacdo UB e temperatura ambiente Ta constantes.

@
De Sr.

CARACTERISTICAS DE SEGURANCA

MTTF, 1.775 anos
DC 0%

avg

FATORES DE REDUGAO

Observacao Estes valores sdo valores de referéncia, que podem variar
Aco inoxidavel (V2A) Aprox. 0,7
Aluminio (Al) Aprox. 0,5
Cobre (Cu) Aprox. 0,4
Latdo (Ms) Aprox. 0,5

NOTA RELATIVA A MONTAGEM

Observacdo Grafico correspondente, ver “Nota relativa a montagem”
A 4 mm

B 24 mm

C 8 mm

D 12mm

E 20 mm

F 32 mm

G 8 mm

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity 7

UK declaration of conformity Y
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SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS - 1Q08-04NPSKRDSS15

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS (S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

<

NOTA RELATIVA A MONTAGEM

ESQUEMA DE CONEXAO CD-002

..... |
BN! 1 +(L4)
BK| 4 NO

—_——
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SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS - IQ08-04NPSKRDSS15

CURVA DE RESPOSTA

Response diagram typical for IQ08-04N
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DESENHO DIMENSIONAL 1Q08, CABO COM CONECTOR MACHO
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@ Conexao
® LED indicador 270°
® rosca de fixagcdo M3
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SENSORES DE PROXIMIDADE INDUTIVOS - 1Q08-04NPSKRDSS15

Informagdes adicionais, bem como acessorios adequados, exemplos de aplicagdo e downloads, co- EE' E
mo modelos dimensionais em CAD, manuais de instrucdes e software, podem ser encontrados em i
www.sick.com/1118197 Elﬁ
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SICK

Sensor Intelligence

A SICK EM
SINTESE

A SICK é uma empresa global lider em tecnologia, especializada
em solucdes inteligentes de sensores e solucdes integradas para
automacao industrial. Nossas tecnologias estabelecem padroes
globais e tornam seus processos industriais mais eficientes,
seguros e sustentaveis - tanto na logistica quanto na producgao.

A SICK combina inteligéncia de sensores com profundo conheci-
mento setorial e servigos de consultoria certificados. Oferecemos a
base ideal para solu¢cdes de automacgao escalaveis e personalizadas,
gerando valor ao longo de toda a cadeia de valor. Nossa estreita
parceria com os clientes € mais do que uma promessa: juntos,
aumentamos a produtividade, elevamos a qualidade, protegemos a
saude e a segurancga e garantimos um futuro sustentavel. Tudo isso
com empatia e confianga.

Com paixao e espirito pioneiro, a SICK desenvolve tecnologias
inovadoras desde 1946. Gracas a uma rede global presente em cerca
de 40 paises, a SICK atua mundialmente e esta sempre préoxima

de vocé. A sede da empresa esta localizada em Waldkirch, proximo

a Freiburg, na Alemanha. Nossos clientes se beneficiam do nosso
entendimento das demandas locais e globais, que traduzimos em
solucdes sob medida.





