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CZUJNIKI WIDEŁKOWE

WFS3-40P01CS01

INFORMACJE DO ZAMÓWIENIA

Typ Nr artykułu

WFS3-40P01CS01 6053761

Więcej wersji urządzeń i akcesoriów na stronie www.sick.com/WFS

    
Rysunek może się różnić

SZCZEGÓŁOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Zasada działania Zasada wykrywania optycznego

Wymiary (szer. x wys. x głęb.) 10 mm x 25 mm x 64,3 mm

Szerokość widełek 3 mm

Głębokość widełek 42 mm

Nadajnik światła LED, światło podczerwone

Wykrywanie etykiet

Najmniejszy wykrywalny obiekt (MDO) Szczelina między etykietą / Wielkość etykiety: 2 mm 
1)

Rodzaj ustawiania Przycisk Teach-in, Przewód (uczenie (Teach-in), czułość, aktywny na jasno/ciemno, blokada przycisków,
dynamiczna konfiguracja Teach-in)

Konfiguracja Teach-in 1-punktowa konfiguracja Teach-in
2-punktowe uczenie (Teach-in)
Dynamiczna konfiguracja Teach-in

1)

 Zależy od grubości etykiety.

INTERFEJSY

IO-Link ✔ , IO-Link V1.1
VendorID 26

DeviceID HEX 800091
DeviceID DEC 8388753

Czas cyklu 2,3 ms

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Napięcie zasilające 10 V DC ... 30 V DC

Tętnienia resztkowe < 10 %

Pobór prądu 20 mA 
1)

1)

 Bez obciążenia.
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CZUJNIKI WIDEŁKOWE - WFS3-40P01CS01

Czas inicjalizacji 40 ms

Częstotliwość przełączania 15 kHz

Czas odpowiedzi ≤ 46 µs

Stabilność czasu odpowiedzi ± 20 µs

Jitter 17 µs

Wyjście przełączające PNP

Wyjścia przełączającego (napięcie) Przeciwtakt: PNP/NPN HIGH = U
V 
- < 2 V/Low: ≤ 2 V

Tryb przełączania Załączany na jasno/ciemno

Prąd wyjściowy I
maks.

100 mA

Wejście, konfiguracja Teach-in (ET) Teach: U > 5 V ... < U
V

Run: U < 4 V

Klasa ochrony III

Układy zabezpieczające Przyłącza U
V
 z zabezpieczeniem przed zmianą polaryzacji

Wyjście Q chronione przed zwarciem
Tłumienie impulsów zakłócających

Typ przyłącza
Przewód, 4-żyłowy, 0,5 m

1)

 Bez obciążenia.

MECHANIKA

Materiał obudowy PA (wzmocniony włóknem szklanym)

Masa Ok. 36 g

DANE DOTYCZĄCE OTOCZENIA

Temperatura otoczenia podczas pracy –20 °C ... +60 °C 
1)

Temperatura otoczenia podczas przechowywania –30 °C ... +80 °C

Odporność na światło zewnętrzne ≤ 10.000 lx

Odporność na udary Wg EN 60068-2-27

Stopień ochrony IP65

Nr pliku UL NRKH.E191603
1)

 Nie zginać przewodu w temperaturze poniżej 0 °C.

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

IO-Link certificate

Information according to Art. 3 of Data Act (Regula-
tion EU 2023/2854)
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RYSUNEK WYMIAROWY
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MOŻLIWOŚCI USTAWIANIA USTAWIENIE: UCZENIE (TEACH-IN) ZA POMOCĄ PRZYCISKU TEACH-IN (WFXX-B41CXX)

1 2

3

① wskaźnik funkcji (żółty), wyjście przełączające
② wskaźnik funkcji (zielony)
③ przycisk Teach-in i przycisk funkcyjny

SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-314
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Więcej informacji, a także odpowiednie akcesoria, przykłady zastosowań i materiały do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, można znaleźć na pod adresem
www.sick.com/6053761
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SICK AG 
WALDKIRCH 
GERMANY 
SICK.COM

SICK 
W SKRÓCIE

SICK to wiodąca na świecie firma technologiczna, oferująca inteli­
gentne rozwiązania czujnikowe oraz rozwiązania zintegrowane do 
automatyki przemysłowej. Nasze technologie wyznaczają globalne 
standardy i sprawiają, że procesy przemysłowe stają się bardziej 
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrównoważone, zarówno w logisty­
ce, jak też w produkcji. 

SICK łączy inteligencję czujników ze zrozumieniem branży oraz 
certyfikowanymi usługami doradczymi. Oferujemy idealną podstawę 
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwiązań auto­
matyzacyjnych i generujemy wartość dodaną wzdłuż całego łańcucha 
tworzenia wartości. Nasze ścisłe partnerstwo z naszymi Klientami to 
coś więcej, niż tylko obietnica – wspólnie zwiększamy wydajność pro­
dukcji, podnosimy jakość, chronimy zdrowie i bezpieczeństwo, a także 
dbamy o zrównoważoną przyszłość. Wszystko to czynimy z empatią 
i zaufaniem.

SICK tworzy z pasją i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno­
logie już od 1946 roku. Dzięki globalnej sieci placówek firma SICK jest 
obecna w 40 krajach na całym świecie – zawsze blisko swoich Klientów. 
Siedziba główna firmy znajduje się w Waldkirch w Niemczech, niedaleko 
Freiburga. Nasi Klienci czerpią korzyści z naszego zrozumienia wymo­
gów lokalnych i globalnych, które przekładamy na dostosowane do 
potrzeb rozwiązania.




