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OVERSIGT OVER TEKNISKE DATA

EGENSKABER

Funktionsprincip

Tasteafstand
Detekteringsafstand min.
Tasteafstand maks.
Anbefalet afstand mellem modtager og sender
(funktionsreserve 1)
Anbefalet afstand mellem modtager og sender
(funktionsreserve 2)

Anbefalet tasteafstandsomrade til opnaelse af bedre
performance

Sendestrale
Lyskilde
Lystype
Lyspletform

Lyspletstarrelse (afstand)

Maksimal spredning af sendestralen omkring den

normerede sendeakse (retningsakse)
LED-egenskaber

Normativ reference

Maerkning af LED-risikogruppe

Bolgeleengde

Gennemsnitlig levetid

Indstilling
Ledning/pin
Display
LED bla
LED gren
Gul LED

Artikelnummer enkeltkomponenter

DATABLAD | SICK

Billeder kan afvige

Sender/modtager fotocelle

Om
10m
Om..10m

Om..75m

Om..75m

PinPoint-LED

Synligt redt lys
Punktformet

@ 40 mm (1.000 mm)

< +/-15°(ved T = +23 °C)

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, revideret
Fri gruppe

635 nm

100.000 timer ved T, = +25°C

Til deaktivering af senderen og udfgrelse af test-logikken

BluePilot: Justeringshjeelp
Statusindikator

Permanent til: Power on

Status lysmodtagelse

Permanent til: Objekt ikke til stede
Permanent fra: Objekt til stede

WSO04FP-213Z2Z1A0ZZZ, 2121131
WEO4FP-21312100Z2Z, 2121132
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SIKKERHEDSTEKNISKE PARAMETRE

MTTF,
DC

avg

T, (levetid)

ELEKTRISK

Forsyningsspaending U,
Rippel

Brugskategori

Stremforbrug

Beskyttelsesklasse
Digital udgang
Antal
Type
Udgangsfunktion

Signalspaending PNP HIGH/LOW
Signalspaending NPN HIGH/LOW
Udgangsstrem |

Beskyttelseskredslgb udgange

Reaktionstid
Skiftefrekvens

Antal pins/ledere, sender
Funktion pin 4 / sort (BK)

Antal pins/ledere, modtager
Funktion pin 4 / sort (BK)

9
Graenseveerdier.

2
Ved et lys-/merkeforhold pa 1:1.

B
0OSSD’en ma ikke tilsluttes en anden udgang.

MEKANIK

Husform
Byggeform detalje

Dimensioner (L x h x b)

Tilslutning
Materiale
Hus
Forrude
Stik
Veegt

Fastgerelsesskruernes maks. tilspeendingsmoment

OMGIVELSESDATA

Kapslingsklasse

Omgivelsestemperatur, drift
Omgivelsestemperatur, lager

Typ. Ufelsom over for fremmedlys

FOTOCELLER - WSE4FP-2131210022Z

574 Ar
0%
20 Ar

10VDC..30VDC"

<5V,

DC-12 (lht. EN 60947-5-2)

DC-13 (Iht. EN 60947-5-2)

=20 mA, uden belastning. Ved U, =24 V

1

Modtakt: PNP/NPN
Aktiv ved lys
Ca.U,-25V/0V

Ca.U,/<25V

<100 mA

Polsikret

Modstandsdygtig over for overstrgam
Kortslutningssikker

=500 us

1.000 Hz”

Indgang, sender slukket, LOW active

Digital udgang, aktiv ved lys, objekt til stede - udgang Q LOW ¥

Firkantet

Flad

16 mm x 40,1 mm x 12,1 mm
Stik M8, 3-polet

Plast, VISTAL®
Plast, PMMA
Plast, VISTAL®

Ca.30g
0,4 Nm

IP66 (EN 60529)
IP67 (EN 60529)

-40°C...+60°C
-40°C..+75°C

Kunstigt lys: = 15.000 Ix
Sollys: = 50.000 Ix
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FOTOCELLER - WSE4FP-2131210022Z

Chokmodstand 30 g, 11 ms (3 positive og 3 negative stad langs X-, Y-, Z-aksen, i alt 18 stad (EN 60068-2-27))
Vibrationsmodstand 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1T mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))

Luftfugtighed 35 % ... 95 %, relativ luftfugtighed (ingen kondens)

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) EN 60947-5-2

Bestandighed over for rengeringsmidler ECOLAB

UL-file-nr. NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

CERTIFIKATER

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

IS S S (S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

ECOLAB certificate

<

cULus certificate

<

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate v

VISNINGS- OG BETJENINGSELEMENTER

¢

[ —

@ 0

® LED bla
® LED gren
® GulLED

TILSLUTNINGSMADE STIK M8, 3-POLET

® @
3 1 3 1
4 4
® Sender
® Modtager
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TILSLUTNINGSSKEMA CD-518
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® Sender
® Modtager
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SANDHEDSTABEL MODTAKT PNP/NPN - AKTIV VED M@RKE Q

FOTOCELLER - WSE4FP-2131210022Z

Dark switching Q (normally open (upper switch), normally closed (lower switch))

Object not present =» Output LOW Object present =» Output HIGH

Light receive
Light receive indicator
Load resistance to L+

Load resistance to M
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FOTOCELLER - WSE4FP-2131210022Z

SANDHEDSTABEL MODTAKT PNP/NPN - AKTIV VED LYS Q

Light switching Q (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))

Object not present =» Output HIGH Object present =» Output LOW

Light receive

< B

Light receive indicator :@:

0

<

Load resistance to L+

Load resistance to M

IDENTIFIKATION

Operating reserve
10,000

1,000

100 %

10

1 ‘ .
0 2 4 6 8 10
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.81)

Distance in m (feet)

Recommended sensing range for the best
performance

6 DATABLAD | SICK 2026-08-0112:35:22 - DER TAGES FORBEHOLD FOR FEJL OG £NDRINGER



FOTOCELLER - WSE4FP-2131210022Z

LYSPLETSTORRELSE

Dimensions in mm (inch)

200
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Distance in m (feet) (3.

8) (32.81)

Recommended sensing range for the best
performance

DETEKTERINGSAFSTANDSDIAGRAM

0 2 4 6 8 10
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.81)

Distance in m (feet)
| |

D
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A = Sensing range min. in m

B = Sensing range max. in m

C = Maximum distance range from receiver to sender

D = Recommended distance range from receiver to sender

Recommended sensing range for the best performance
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FOTOCELLER - WSE4FP-2131210022Z

MALTEGNING
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Dimensioner i mm

® midte optisk akse

® fastgerelseshul M3

® Tilslutning

@ Visnings- og betjeningselementer

Yderligere informationer samt passende tilbehgr, anvendelseseksempler og downloads som CAD-dimen-
sionelle modeller, betjeningsvejledninger og software kan findes pa www.sick.com/1120404 El
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GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

OVERBLIK
OVER SICK

SICK er en af verdens farende teknologivirksomheder inden for intel-
ligente sensorlgsninger og integrerede lasninger til industriel auto-
matisering. Vores teknologier saetter globale standarder og ger dine
industrielle processer mere effektive, sikre og beeredygtige - bade
inden for logistik og produktion.

SICK forener sensorintelligens med branchekendskab og certificerede
ragivningsydelser. Vi tilbyder det ideelle grundlag for skalerbare og til-
passede automatiseringslgsninger og skaber merveerdi gennem hele

veerdikeeden. Vores teette samarbejde med kunderne er mere end blot
et lgfte: Sammen forbedrer vi produktiviteten, gger kvaliteten, beskytter
sundhed og sikkerhed og sikrer en baeredygtig fremtid. Alt med empati
og tillid.

Med passion og pionerand har SICK udviklet innovative teknologier
siden 1946. Takket veere et globalt netveerk i omkring 40 lande er SICK
til stede over hele verden og altid teet pa dig. Virksomhedens hoved-
kontor ligger i Waldkirch i naerheden af Freiburg, Tyskland. Vores kun-
der drager fordel af vores indsigt i bade lokale og globale krav, som vi
omseetter til tilpassede l@gsninger.





