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HAVA KALITESI OLCUM CIHAZLARI

C€

Ayrintil teknik bilgiler
Teknik bilgiler

Olciilen parametreler

Siparis bilgileri

System VICOTEC410

Talep Uzerine

Uygun cihaz konfiglirasyonunun seciminde, bolgesel satis organizasyonumuz size gerekli destegi verecektir.

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

Maksimum olciilen komponent sayisi

Olciim prensipleri

Olciim mesafesi

Olciim mesafesi

Gorus bulaniklig (K degeri)

Tekrarlanabilirlik

(60]

Gorus bulanikligl (K degeri)

Ortam sicakhgi

Depolama sicakhigi

Elektrik giivenligi

Koruma sinifi

Analog cikiglar

Dijital cikislar

Dijital girisler

PROFIBUS DP

Operasyon

Uygulama

co

Haberlesme tipi

Gorus bulanikhgl (K degeri), CO
2

Transmisyon 6l¢imu, Gaz filtresi iliskisi

10 m

0..15km™
0 ... 300 ppm

+ 0,1 km™

+ 2 ppm

-30 °C...+60 °C

-30 °C...+85 °C
CE

IP65

2 Cikislar:

0/2/4 ... 20 mA

3 Role kontag:

125V AC, 60 W/ 150 V DC, 30 W

Ariza, bakim ve uyari icin 6nceden belirlenmis

1 Giris:

5V,2mA

Harici bakim salteri icin

v

RS-422

Kontrol Unitesi vasitasiyla menu yonlendirmeli kullanim

VICOTEC411 (sadece goris bulaniklig)
VICOTEC412 (sadece CO)
VICOTEC414 (goris bulaniklhigl ve CO)

Uriin bilgi formu | 2024-07-10 17:16:55
Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir


https://www.sick.com/VICOTEC410

System VICOTEC410 | VICOTEC410
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Boyutlar (G xY x D)
Sensoér
Kontrol tnitesi RCU410
Baglanti Unitesi
Ayri enerji beslemesiyle baglanti Ginitesi
Enerji beslemesi

Gerilim

Frekans

GUg tiketimi

Diizeltme fonksiyonlar

Kontrol fonksiyonlari
Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901
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Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir

190 mm x 259 mm x 539 mm (Detaylar i¢in 6l¢ull cizimlere bakiniz)
254 mm x 349 mm x 122 mm (Detaylar i¢in 6l¢ilu ¢cizimlere bakiniz)
125 mm x 103 mm x 57 mm (Detaylar i¢in 6l¢ulu gizimlere bakiniz)

163 mm x 111 mm x 57 mm (Detaylar i¢in 6lgill gizimlere bakiniz)

190 VAC...260 VAC, £ 10 %
95VAC..130VAC, + 10 %

50 Hz / 60 Hz

VICOTEC411: < 45 VA
VICOTEC412: < 80 VA
VICOTEC414: < 90 VA

Sifir noktasi karsilastirmasi

Referans noktasi testi

27150305
27150305
27150305
27150305
27150305
27150305
27150305
27150305
27150305
27150305
EC001190
EC001190
EC001190
EC001190
41115406
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Teknik ¢izim (Olgiiler mm cinsindedir)
Alici verici Unitesi VICOTEC410
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Baglanti Unitesi VICOTEC410
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Ayri enerji beslemesiyle VICOTEC410 baglanti Unitesi
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Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



