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SENSORES PARA CILINDROS

MZC1-4V3PS-KQO

INFORMACION SOBRE PEDIDOS

Tipo N.2 de articulo

MZC1-4V3PS-KQO 1059754

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/MZC1

DATOS TECNICOS DETALLADOS

CARACTERISTICAS

Estructura del cilindro

Estructuras de los cilindros con adaptador

Longitud de caja

Salida conmutada
Frecuencia de conmutacion
Funcion de salida
Caracteristicas eléctricas

Grado de proteccion

MECANICA/ELECTRONICA

Tension de alimentacion
Consumo de corriente

Caida de tension

Intensidad permanente |,

Clase de proteccion
Sensibilidad de respuesta tipica.
Sobrecarrera tip.

Histéresis tip.

Reproducibilidad

Proteccion frente a inversion de polaridad
Proteccion contra cortocircuitos

LED de estado de conmutacion

CE @ & P er

RanuraenC

Carril SMC CDQ2

Carril SMC ECDQ2

Cilindros circulares

Cilindros con barra de traccion y cilindros perfilados

23,7 mm

PNP

1.000 Hz
Normalmente abierto
C.c. 3 hilos

1P68

10VDC..30VDC
8 mA, sin carga
=25V

<100 mA

1

4,25 mT

Ul
7 mm
=0,8mT

<01 mr”
Si
Si
Si

"
Distancia que recorre el iman del encoder mientras el sensor emite una sefial de conmutacion.

2
Tension de alimentacion UE y temperatura ambiente Ta constantes.
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SENSORES PARA CILINDROS - MZC1-4V3PS-KQO

Aprendizaje No

Supresion de pulso de encendido Si

Operacion a temperatura ambiente -30°C..+80°C

Resistente a impactos y oscilaciones 309,1Mms/10..55 Hz,1mm

CEM Conforme a EN 60947-5-2

Tipo de conexion Cable con conector macho M12 de 3 polos, Apropiado para cadenas de arrastre, 0,3 m

Detalle de tipo de conexién
Seccion del conductor 0,09 mm?
Diametro del cable @ 2,2 mm
Radio de curvatura Con tendido de cable fijo > 2 veces el diametro del cable
En movimiento > 5 veces el didametro del cable
Esfuerzo de torsion = 270°/0,1m
Ciclos de torsion  300.000
Ciclos de cadenas de arrastre  5.000.000
Parametros de cadenas de arrastre Velocidad de proceso max. 3 m/s
Aceleracion max. 10 m/s?
Ciclos de doblado en la cadena de arrastre, min. 5 mill.
Salida de cables Axial

Material
Carcasa Plastico
Cable PUR
N.2 de archivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Ul
Distancia que recorre el iman del encoder mientras el sensor emite una sefial de conmutacion.

2
Tension de alimentacion UE y temperatura ambiente Ta constantes.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE SEGURIDAD

MTTF, 1.428 afos
DC,, 0%
TM (tiempo de uso) 20 afios

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

1SS S < S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate v

INDICACION DE MONTAJE

Insert sensor Tighten screw

Torque
typical 0.5 Nm
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SENSORES PARA CILINDROS - MZC1-4V3PS-KQO

ESQUEMA DE CONEXION CD-002

''''' |
BN 1 (L)
BK| 4 NO

PRINCIPIO FUNCIONAL SOBRECARRERA

Qint
ON
! 1 1 1 OFF
@, @ RROR
BB
OFF | ON ! ON | OFF | OFF
Qint
ON
OFF

pi— i
| |

OFF | OFF . ON + ON : OFF

'

Nota: la carcasa del sensor puede diferir; la representacion corresponde a la funcion de salida "contacto NA"; sobrecarre-
ra = anchura del punto de conmutacion + histéresis

@® posicién del sensor

® Anchura del punto de conmutacion

® Histéresis

@ Direccion de movimiento del iman
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SENSORES PARA CILINDROS - MZC1-4V3PS-KQO

ESQUEMA DE DIMENSIONES CABLE CON CONECTOR MACHO M12

Pin 4 Pin 3

M12x 1

‘ 40 ...50 (157 ... 1.97)

Medidas en mm

® Conexioén

@ Tornillo de fijacion SW 1,5
® Indicacion LED

N.2 de articulo Tipo L Numero de cables
1059736 MZC1-2V2PS-KQO 0,3m 3
1059754 MZC1-4V3PS-KQO 0,3m 3
1077026 MZC1-2V2NS-KQO 0,3m 3
1083652 MZC1-2V2PS-KQD Tm 3

Encontrara mas informacion, asi como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicacion y descargas,
tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1059754
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Sensor Intelligence

SICKEN
RESUMEN

SICK es uno de los lideres tecnolégicos mundiales en soluciones de
sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatizacion
industrial. Nuestras tecnologias emplean estandares globales y hacen
sus procesos industriales mas eficientes y sostenibles, tanto en la
logistica como en la produccion.

SICK combina la inteligencia sensérica con su sélido conocimiento
del sectory servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la
base perfecta para unas soluciones de automatizacion escalables

y personalizadas y ofrecemos valor afiadido en toda la cadena de
adquisicion de valor. La estrecha colaboracion que mantenemos con
nuestros clientes es algo mas que una promesa: unidos aumentamos
la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la
seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatia
y con confianza.

Con pasion y espiritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando
innovaciones tecnoldgicas. Gracias a nuestra red mundial presente
en unos 40 paises SICK mantiene una presencia global que siempre
esta cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en
Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nues-
tra comprension de las necesidades tanto locales como globales,
nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.





