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CZUJNIKI DO SHOWNIKOW - MZC1-4V3PS-KQO

SZCZEGOLOWE DANE TECHNICZNE

CECHY

Budowa cylindryczna

Budowa sitownika z adapterem

Dtugosc obudowy

Wyijscie przetaczajgce
Czestotliwosé przetaczania
Funkcja wyjscia

Wykonanie elektryczne

Stopien ochrony

MECHANIKA/ELEKTRYKA

Napigcie zasilajgce

Pobdr pradu

Spadek napigcia

Prad staty |,

Klasa ochrony

Czutos¢ progowa stand.
Droga przemieszczenia stand.

Histereza stand.

Powtarzalnos¢

Zabezpieczenie przed zamiang biegunéw
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe

Wskaznik LED stanu przetaczania

Rowek ceowy

Szyna SMC CDQ2
Szyna SMC ECDQ2
Sitownik okragty

CZUJNIKI DO SILOWNIKOW

MZC1-4V3PS-KQO

INFORMACJE DO ZAMOWIENIA

Typ Nr artykutu
MZC1-4V3PS-KQO 1059754

Wigcej wersji urzadzen i akcesoriow na stronie www.sick.com/MZC1

CE @ & P er

Sitowniki profilowe i sitowniki ze szpilkami $ciggajgcymi

23,7 mm

PNP

1.000 Hz

Styk normalnie otwarty
DC 3-przewodowe
1P68

10VDC..30VDC

8 mA, bez obcigzenia
<25V

<100 mA

1]

4,25 mT

Ul
7 mm
=0,8mT

soimr’”
Tak
Tak
Tak

"
Odlegtos¢ przebyta przez magnes enkodera, podczas gdy czujnik wysyta sygnat przetaczania.

2
Napigcie zasilajace U,B, i temperatura otoczenia Ta state.
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CZUJNIKI DO SEOWNIKOW - MZC1-4V3PS-KQO

Funkcja uczenia Teach-in Nie

Redukcja impulsu przy zatagczeniu zasilania Tak

Temperatura otoczenia podczas pracy -30°C..+80°C

Odpornos¢ na udary i drgania 309,1Mms/10..55 Hz,1mm

EMC Wg EN 60947-5-2

Typ przytacza Przewdd z wtyczkg M12, 3-pinowa, nadaje sie do zastosowania w prowadnikach kabli, 0,3 m

Typ przytacza - szczegoty
Przekréj poprzeczny przewodu 0,09 mm?
Srednica przewodu @ 2,2 mm
Promien gigcia Przy nieruchomym utozeniu przewodu > 2 x srednica przewodu
W stanie ruchomym > 5 x srednica przewodu
Narazanie na skrecanie = 270°/0,1m
Cykle skrecania 300.000
Cykle prowadnikéw przewodéw 5.000.000
Parametry prowadnikéw przewodow Predkos¢ przesuwania maks. 3 m/s
Przyspieszenie maks. 10 m/s?
Cykle zginania w prowadniku przewodéw min. 5 mln
Wyprowadzenie przewodu Osiowe

Materiat
Obudowa Tworzywo sztuczne
Przewéd PUR
Nr pliku UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

Ul
Odlegtos¢ przebyta przez magnes enkodera, podczas gdy czujnik wysyta sygnat przetgczania.

2
Napigcie zasilajgce U i temperatura otoczenia Ta state.

CHARAKTERYSTYKA BEZPIECZENSTWA TECHNICZNEGO

MTTF, 1.428 lat(a)
DC,, 0%
T,, (okres uzytkowania) 20 lat(a)

CERTYFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

SIS S S (SIS

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate v

INFORMACJA DOTYCZACA MONTAZU

Insert sensor Tighten screw

Torque
typical 0.5 Nm
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CZUJNIKI DO SHOWNIKOW - MZC1-4V3PS-KQO

SCHEMAT ELEKTRYCZNY CD-002

''''' |
BN 1 (L)
BK| 4 NO

ZASADA DZIALANIA DROGA PRZEMIESZCZENIA

Qint
ON
! 1 1 1 OFF
@, @ RROR
BB
OFF | ON ! ON | OFF | OFF
Qint
ON
OFF

i i \
OFF | OFF | ON . ON 3 OFF
Uwaga: obudowa czujnika moze sig rézni¢; prezentacja odpowiada funkcji wyjsciowej ,zestyk zwierny”; droga przemieszcze-
nia = szerokosc¢ punktu przetgczania + histereza
® pozycja elementu czujnika
® Szerokos¢ punktu przetgczania
® histereza
@ Kierunek ruchu magnesu
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CZUJNIKI DO SEOWNIKOW - MZC1-4V3PS-KQO

RYSUNEK WYMIAROWY PRZEWOD Z WTYKIEM M12

Pin 4 Pin 3

M12x 1

‘ 40 ...50 (157 ... 1.97)

Wymiary w mm
@® Przytacze
® sruba mocujgca SW 1,5

® LED
Nr artykutu Typ L Liczba zyt
1059736 MZC1-2V2PS-KQO 03m 3
1059754 MZC1-4V3PS-KQO 0,3m 3
1077026 MZC1-2V2NS-KQO 0,3m 3
1083652 MZC1-2V2PS-KQD Tm 3

Wiecej informaciji, a takze odpowiednie akcesoria, przyktady zastosowan i materiaty do pobrania, takie
jak modele wymiarowe CAD, instrukcje eksploatacji i oprogramowanie, mozna znalez¢ na pod adresem
www.sick.com/1059754
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
W SKROCIE

SICK to wiodaca na swiecie firma technologiczna, oferujaca inteli-
gentne rozwigzania czujnikowe oraz rozwigzania zintegrowane do
automatyki przemystowej. Nasze technologie wyznaczajg globalne
standardy i sprawiaja, ze procesy przemystowe stajg sig bardziej
wydajne, bezpieczniejsze i bardziej zrownowazone, zarowno w logisty-
ce, jak tez w produkciji.

SICK taczy inteligencije czujnikdw ze zrozumieniem branzy oraz
certyfikowanymi ustugami doradczymi. Oferujemy idealng podstawe
dla skalowalnych oraz indywidualnie dostosowanych rozwigzan auto-
matyzacyjnych i generujemy wartos¢ dodang wzdtuz catego tancucha
tworzenia wartosci. Nasze Sciste partnerstwo z naszymi Klientami to
cos$ wigcej, niz tylko obietnica - wspoélnie zwiekszamy wydajnosc¢ pro-
dukciji, podnosimy jakos¢, chronimy zdrowie i bezpieczenstwo, a takze
dbamy o zréwnowazong przysztosc. Wszystko to czynimy z empatig

i zaufaniem.

SICK tworzy z pasjg i w poczuciu pionierskiego ducha nowe techno-
logie juz od 1946 roku. Dzieki globalnej sieci placéwek firma SICK jest
obecna w 40 krajach na catym $wiecie - zawsze blisko swoich Klientéw.
Siedziba gtéwna firmy znajduje sie w Waldkirch w Niemczech, niedaleko
Freiburga. Nasi Klienci czerpig korzysci z naszego zrozumienia wymo-
gow lokalnych i globalnych, ktére przektadamy na dostosowane do
potrzeb rozwigzania.





