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SFS/SFM60 MOTOR-FEEDBACK-SYSTEME ROTATIV HIPERFACE
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Irrtümer und Änderungen vorbehalten

Typenschlüssel

Version
S Singleturn
M Multiurn

Elektrische Schnittstelle
H HIPERFACE

Wellendurchmesser
K Metall, 8 mm
1 Metall, 3/8"
L Metall, 10 mm
M Metall, 12 mm
N Metall, 1/2"
R Metall, 14 mm
P Metall, 15 mm

Anschlussart
A Stecker M23, 12-pol., Radialabgang
B Stecker M12, 8-pol., Radialabgang
K Leitung 8-adrig, universal, 1,5 m

Mechanische Schnittstelle
B Aufsteckhohlwelle
T Durchsteckhohlwelle

Drehmomentstütze
0 Standardvariante
1 Variante 1 1)

2 Variante 2 1)

3 Variante 3 1)

4 Variante 4 1)

Speicherbereich
E²PROM 2048

S F 6 0 - H K 0 2

1) Variante 1 bis 4 siehe Zubehör.


