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SIPARIS BILGILERI

Sistem parca- Tip Stok no.
' sl

Verici M40S-032202AU0 1200084
Alici M40E-032222AU0 Talep lizerine

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/M4000_Standard

Resimler farkli olabilir

AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER
Ozellik Actuator Sensor Interface replaces the system connection
Fonksiyon prensibi Verici/Alici
Sistem pargasi Cift
Tarama mesafesi 0,5 m ... 70 m, konfigiire edilebilir
Kisa algilama mesafesi 05m..20m
Yiksek algilama mesafesi 9m..70 m
Isin demeti sayisi 3
iki 1sIn arasindaki mesafe 220 mm
Tepki siiresi 10 ms
Senkronizasyon Optik senkronizasyon
Entegre isikli sinyalli ug kapagi Y

EMNIYET TEKNIGI PARAMETRELERI

Tip Tip 4 (IEC 61496-1)
Gilvenlik i¢in entegrasyon seviyesi SIL 3 (IEC 61508)

Kategori Kategori 4 (EN I1SO 13849)
Performans seviyesi PL e (EN ISO 13849)

PFH_ (saat basina tehlike getiren devre digl kalma 66X 10"’ (EN 1SO 13849)
icin ortalama olasilik)

T,, (kullanim 6mri) 20yl (EN ISO 13849)

FONKSIYONLAR

Fonksiyonlar Teslimat durumu
Isin kodlama Y Kodlanmamig
Konfigire edilebilir tarama mesafesi % 05m..20m
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ARAYUZLER

Actuator Sensor Interface v
Sistem baglantisi Soket M12, 4-pin
Konfiglirasyon metodu Konfigurasyon tuslari
Gosterge elemanlari LEDs

7 segment gostergesi

Entegre isikli sinyalli u¢ kapagdi v

ELEKTRIK
Koruma sinifi 11l (IEC 61140)
Gerilim kaynagi U, (26 VDC ... 31,6 V DC) ”
Akim tiiketimi <0,2A

W
Harici gerilim kaynagi EN 60204-1 geregince 20 ms'lik kisa stireli sebeke kesintisini képriilemelidir. Uygun gii¢ kaynaklari SICK'de aksesuar olarak bulunmaktadir.

MEKANIK
Boyutlar Boyutsal ¢izimine bakiniz
Govde kesiti 52 mm x 55,5 mm
Malzeme

Govde Aliminyum alasimi ALMGSI 0,5, Tozla kaplanmig
On cam Polikarbonat, kazimaya karsi dayanikli kaplama

ORTAM VERILERI

Koruma sinifi IP65 (EN 60529)

Calisma ortami sicakligi -30°C..+55°C

Depolama sicakligi -30°C..+70°C

Hava nemliligi 15 % ... 95 %, yogusmasiz

Titresim dayanimi 59,10 Hz ... 55 Hz (EN 60068-2-6)
Darbe dayanimi 10 g, 16 ms (EN 60068-2-27)

DIGER VERILER

Dalga uzunlugu 850 nm
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Cable socket M12 angled AS-Interface clip M12 Cable socket M12 with cable
(only with AS-Interface: (aligned) (left) and cable plug M12 with
aligned) cable (right, optional, only on
receiver)
Olciiler mm cinsindedir
gosterim verici (ayna tersi 6zellikte alici)
Isin demeti sayisi Iki 1IsIn arasindaki mesafe S1 L1
2 500 (19.69) 643 (25.31)
600 (23.62) 743 (29.25)
3 220 (8.66) 583 (22.95)
400 (15.75) 943 (3713)
450 (17.72) 1,043 (41.06)
4 220 (8.66) 803 (31.61)
300 (11.81) 1,043 (41.06)
220 (8.66) 1,023 (40.28)
1,243 (48.94)
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L2
672 (26.46)
772 (30.39)
612 (24.09)
972 (38.27)
1,072 (42.20)
832 (32.76)
1,072 (42.20)
1,052 (41.42)
1,272 (50.08)
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Isin demeti sayisi Iki 1IsIn arasindaki mesafe S1 L1
7 1,462 (57.56)
8 1,682 (66.22)

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler i¢in bkz.: www.sick.com/1200084
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L2
1,491 (58.70)
1,711 (67.36)
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Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





