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AYRINTILI TEKNIK BILGILER

OZELLIKLER

Gorev
Versiyon
Uriin kategorisi
Radyo ekipmanlari tip onayi
Frekans bandi
Taslyicl frekansi
Cikig guici
RFID Standardi
Modiilasyon
Baglanti tipi
Gorls acisi
Isitma
Lazer tarama mesafesi
Anten
Verici giicu
Polarizasyon

Eksenel oran
Geri sonimleme

Diger fonksiyonlar

n
Kullanilan transponderlere ve ortam kosullarina bagli olarak.

MEKANIK/ELEKTRIK

Baglanti tipi

n
Isitmali 20V DC ... 30 V DC.
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RFID

RFU620-10108

Tip

SIPARIS BILGILERI

Stok no.

RFU620-10108

1094605

Tanimlama - RFID transponder
Mid Range

Diger cihaz modelleri ve aksesuarlar igin bkz. www.sick.com/RFU62x

Entegre antenli RFID yazma/okuma cihazi

Rusya (ETSI EN 302 208-2 V1.4.1)
UHF (860 MHz ... 960 MHz)
865,7 MHz ... 867,5 MHz

0,25 W (ERP, 24 dBm)

EPCglobal UHF Class 1 Generation 2, ISO/IEC 18000-6 C

PR-ASK
Ethernet
100°
Evet

1
<2m

Entegre
Ayarlanabilir
Dairesel
Typ.2dB
>5dB

Ariza teshis, Cihaz yazilimi glincellestirilebilir, esnek veri ¢iktl bicimi (serbest¢e programlanabilir), Kalp
atisi, Tetikleme, SICK-AppSpace fonksiyonlari, SDK6U-PO0100 SD kart aksesuar parcasi ile aktive edile-

bilir (= 2.0.0 Firmware igin)

1x M12, 17 pinli erkek konnektor, A kodlu

1x M12, 4 pin soket, D kodlamali

1x USB, 5-pinli disi konnektor, mikro-B tip
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Besleme Gerilimi

Gic tiketimi

Govde malzemesi

Koruma sinifi
Koruma sinifi
Agirlik

Boyutlar (Ux G xY)
MTBF

9
Isitmali 20 V DC ... 30 V DC.

ARAYUZLER

Ethernet

PROFINET

EtherNet/IP™

Seri

CAN

PROFIBUS DP

CANopen

EtherCAT®

USB

Dijital girigler

Dijital ¢ikiglar

Optik gostergeler

Operator araylizi
Konfigiirasyon yazilimi
Programlama arayuizi

Hafiza karti

Not
Fonksiyon
Veri aktarma hizi

Fonksiyon

Veri aktarma hizi

Fonksiyon
Veri aktarma hizi

Not
Fonksiyon
Veri aktarma hizi

Not
Fonksiyon

Haberlesme tipi
Fonksiyon

Fonksiyon

Haberlesme tipi
Fonksiyon

Not
Fonksiyon

RFID - RFU620-10108

10VDC..30vDC"
Typ. 8 W, Tip. 16 W isitmali

Aliminyum dokim
Plastik (PPS)

P67

1

780¢

137 mm x 131 mm x 56 mm
>100 yil

v , TCP/IP, OPC UA

Firmware 2.20 ve lizeri Companion Spec V1.0

Veri arayiizii (okuma sonucu ¢ikisi), Servis arayiizii
10/100 Mbit/s

v

PROFINET Single Port, PROFINET Dual Port (Harici CDF600-2 haberlesme modiili ile opsiyonel olarak

saglanir), Veri arayuzi (okuma sonucu ¢ikigi)
10/100 Mbit/s
v

Veri arayiizii (okuma sonucu ¢ikisi)
10/100 Mbit/s

v ,RS-232, RS-422

RS-422, sadece 4 tel lizerinden mimkindr

Veri arayuizi (okuma sonucu ¢ikigl), Servis arayiizi
0,3 kBaud ... 115,2 kBaud, AUX: 57,6 kBaud

v

CSN (SICK CAN Sensor Network)

Veri arayuzi (okuma sonucu ¢ikisi)

v

Harici fieldbus haberlesme modiili ile opsiyonel CDF600-2
Veri arayiizii (okuma sonucu ¢ikisi)

v

Veri arayuizi (okuma sonucu ¢ikisi)

v

Harici fieldbus haberlesme modiili ile opsiyonel
Veri arayiizii (okuma sonucu ¢ikisi)

v

USB 2.0
Servis arayizi

2 (fiziksel, CDB620 / CDM420 icindeki opsiyonel CMC600 parametre hafizasi Uizerinden ek olarak
2 mantiksal giris)

2 (fiziksel, CDB620 / CDM420 igindeki opsiyonel CMC600 parametre hafizasi lizerinden ek olarak
2 mantiksal ¢ikig)

7 LED’ler, ¢ok renkli (cihaz durumu)
4 RGB-LED (Process Feedback)

Web sunucu

SOPASET'

SICK AppStudio gelistirme ortamiyla cihaza 6zel programlama
MicroSD hafiza karti (parametre klonlama, veri kaydetme)

9
Alternatif olarak, SICK'in CoLa komut dili temelinde 6zel konfigiirasyon araglari da olusturulabilir (6rn. kullanicinin kendi yaziiminda veya PLC fonksiyon bloklarinda).
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RFID - RFU620-10108

ORTAM VERILERI

Elektromanyetik uyumluluk (EMV)
Titresim dayanimi

Darbe dayanimi

Calisma ortami sicakligi
Depolama sicakligi

izin verilen rélatif nem
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EN 301489-3

EN 60068-2-64:2008-02
EN 60068-2-27:2009-05
-40°C..+50°C
-40°C..+70°C

90 %, yogusmasiz
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RFU62X BOYUTSAL CIZIMI
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Olciiler mm cinsindedir

® baglanti “Power/AUX/CAN/1/Q" 17 pinli M12 erkek konnektoér, A kodlu
® “ethernet” baglantisi, 4 pinli M12 disi konnektor, D kodlu

® baglanti “PoE”, 8 pinli M12 disi konnektor, X kodlu

@ baglanti “Power/HOST/AUX/CAN/I/0" 15 pinli D-Sub-HD erkek konnektoér, kablo 0,9 m
® 4 x LED ¢ok renkli (Process Feedback)

® 7 x LED durum goéstergesi icin

@ entegre antenli kapak

vida (Torx T8), bagli (2 x), yan kapak i¢in

® yan kapak acik

USB soketi, Tip Micro-B

@ MicroSD hafiza karti kutusu

®@ kor delikli vida disi M5, 9 mm derin (4 x), montaj icin alternatif

® basing dengeleme valfi (havalandirma elemani)

kor delikli vida disi M6, 7 mm derin (2 x), montaj i¢in
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RFID - RFU620-10108

YON DIYAGRAMI

-60° 60°
-75° 75°
-90° 90°
-105° 105°
-120° 120°
-135° 135°
-150° 150°

-165° 4gge 165°

868,5 MHz'de 6lgiilen dBic cinsinden anten kazanci, RHCP (saga donen dairesel polarizasyonlu)
@ yatay diizlem (azimut)
@ dikey diizlem (ytkseltme)
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RFID - RFU620-10108

BAGLANTI SEMASI PROFINET IO/RT

PROFINET
RFU610-10600 RFU620-10100 RFH620-1001201 RFU650-10100 RFH630-1000001 RFU630-13100
Part no. 1091102 Part no. 1062599 Part no. 1044839 Part no. 1073556 Part no. 1054747 Part no. 1054396
N . i //e,;)
| Trigger
24V -
T
|
|
| CDB620-001 CDB620-001
] Part no. 1042256 Part no. 1042256
|
|
|
I
| i 51 1
1 1
[ Trigger 24V Trigger 24v
|
|
L= -=
v 1]2
PROFINET CDF600-2200 CDF600-2201 CDF600-2201
certified switch Part no. 1062460 Part no. 1063390 Part no. 1063390
1 Connection Connection Connection
\ 2av |
45 67
PR B°

—— Connecting cable (already present on device)

—— Connection cable, 2 m (Part no. 6061702)

— PROFINET cable, 2 m (Part no. 2106182)

— — PROFINET cable, 2 m (Part no. 2106258)

- -+ - PROFINET cable, ready to assemble AIDA plug connectors
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RFID - RFU620-10108

BAGLANTI SEMASI ETHERCAT®

EtherCAT®

RFH620-1000001
Part no. 1044838

I

CDF600-0300
Part no. 1052291

Connection

RFH630-1000001
Part no. 1054747

I

CDF600-0300
Part no. 1052291

Connection

RFU620-10400
Part no. 1062600

A

-

I

CDF600-0300
Part no. 1052291

Connection

23

EtherCAT i[> 2|[5 3|ia

—— Connecting cable (already present on device)
—— EtherCAT® cable, 2 m (Part no. 2106159)

SISTEM YAPISI

RFUG2x

Parameter cloning
4051366

RFU620-10100
1062599

CLv615
Photoelectric sensor 1058334

(trigger)
1064592

Reflector Bracket
1012719 2016110

@N

Ethernet cable
06182

CDB420
1028487

Voltage supply
2055419

Barkod ve RFID veri birlestirilmesi
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RFID - RFU620-10108

GENEL BAKIS SICK APPSPACE

e
SICK APP WA
SPACE J
R
(J AppPool U
N
APP PROGRAMMABLE
DEVELOPERS TooLsS DEVICES
O @ FFD
Support Portal Sensor
aa [T 3
B BB AppStudio AppManager m Operatos
aa Sensor Integration
Conference Maching
a a

Daha fazla bilgi, uygun aksesuarlar, uygulama érnekleri ve CAD 6l¢li modelleri, kullanim kilavuzlari ve yazi-
lim gibi indirmeler icin bkz.: www.sick.com/1094605
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SICKAG
WALDKIRCH
GERMANY
SICK.COM

SICK

Sensor Intelligence

BIR BAKISTA
SICK

SICK, endiistriyel otomasyon alaninda akilli sens6r ¢oziimleri ve
entegre ¢oziimler sunan, diinya genelinde lider bir teknoloji sirketidir.
Teknolojilerimiz kiiresel standartlar belirler ve endistriyel proseslerinizi
hem lojistik hem de Uretim alaninda daha verimli, daha giivenli ve daha
sirdurulebilir hale getirir.

SICK, sensor zekasini sektor bilgisi ve sertifikall danismanlik hizmet-
leriyle birlestirir. Olceklenebilir ve &zel olarak tasarlanmis otomasyon
¢cOziumleriigin ideal bir temel sunuyor ve tiim deger zinciri boyunca
katma deger olusturuyoruz. Misterilerimizle olan yakin is birligimiz
yalnizca bir s6zden ibaret degildir: Birlikte verimliligi artirir, kaliteyi
ylkseltir, saglik ile glivenligi korur ve gelecegi kalici sekilde glivence
altina alinz. Tum bunlari empati ve given ¢ergevesinde yapariz.

1946 yilindan bu yana SICK, tutku ve oncii ruhla yenilik¢i teknolojiler
gelistirmektedir. Yaklasik 40 (ilkedeki kiiresel agi sayesinde SICK
diinya capinda faaliyet gostermektedir ve her zaman size yakindir.
Sirketin genel merkezi, Almanya’nin Freiburg yakinlarindaki
Waldkirch’tedir. Misterilerimiz, yerel ve kiiresel gereksinimlere iligkin
bilgi birikimimizden faydalanir; biz de bu gereksinimleri ihtiyaca 6zel
¢ozlimlere dénustiruriz.





