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LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN - GL2S-N2311

TECHNISCHE DATEN IM DETAIL

MERKMALE

Funktionsprinzip
Funktionsprinzip Detail
Abmessungen (Bx H x T)
Gehauseform (Lichtaustritt)
Schaltabstand max.

Schaltabstand

Lichtart

Lichtsender

LichtfleckgroBe (Entfernung)
Wellenlange

Einstellung

)
Reflektor PL40A.

2
Mittlere Lebensdauer: 100.000 h bei T =+25°C.
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LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN

GL2S-N2311

BESTELLINFORMATIONEN

Typ Artikelnr.

GL2S-N2311 1067404

Weitere Gerateausfiihrungen und Zubehor auf www.sick.com/G2

CE @ & P er

Abbildung kann abweichen

Reflexions-Lichtschranke

Mit Mindestabstand zum Reflektor (Doppellinsensystem)
7,7 mm x 21,8 mm x 13,5 mm

Quaderférmig

0,02m..3m"

003m..25m"
Sichtbares Rotlicht
PinPoint-LED *
@11 mm (250 mm)
640 nm

Keine
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MECHANIK/ELEKTRIK

Versorgungsspannung U,

Restwelligkeit

Stromaufnahme

Schaltausgang
Schaltart

Ausgangsstrom |

X,

Ansprechzeit
Schaltfrequenz
Anschlussart

Leitungsmaterial
Leitungsdurchmesser

Schutzschaltungen

Gewicht

Polfilter

Gehausematerial
Werkstoff, Optik
Schutzart

Umgebungstemperatur Betrieb

Umgebungstemperatur Lager
UL-File-Nr.

L
Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschiitztem Netz max. 8 A.

2
Darf U -Toleranzen nicht liber- oder unterschreiten.

3
Ohne Last.
4
Signallaufzeit bei ohmscher Last.
5
Bei Hell-Dunkel-Verhéltnis 1:1.
9
Unter O °C Leitung nicht verformen.

n
A= Uv-AnschlUsse verpolsicher.

8
C = Storimpulsunterdriickung.

9
D = Ausgénge iiberstrom- und kurzschlussfest.

ZERTIFIKATE

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity

Moroccan declaration of conformity

China RoHS

China Compulsory Product Certification (CCC) ex-

empt
cULus certificate

Photobiological safety (DIN EN 62471) certificate

10vDC..30vDC"

2)

S 5Vss

20mA’

NPN
Hell-/dunkelschaltend
<50 mA

4)
<0,6 ms

5)
800 Hz

Leitung, 4-adrig, 2 m °
Kunststoff, PVC
@3 mm

7

A
c

9
D
33749

8)

v

Kunststoff, ABS
Kunststoff, PMMA

IP67
-25°C..+50°C
-40°C..+75°C

NRKH.E181493
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LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN - GL2S-N2311

ANSCHLUSSART

ANSCHLUSSSCHEMA CD-094
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typ. max.
@ B\ @ gghaltabstgnd(D
1 2 3
Abstand in m

16

@ Reflektor PL40A
@ Reflektor PL20A
® Reflektor PL1OF
@ Reflexionsfolie IREF6000 (REF-IRF-56)

LICHTFLECKGROBE GL2S

@11 mm @ 126 mm
@42 mm @84 mm J

L

T

0,25 1 2 3
Entfernung

Sensor

Alle MafRe in m
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LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN - GL2S-N2311

SCHALTABSTAND-DIAGRAMM GL2S

[@N 0.03/0,05

0,02/0,05
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0 1,0 2,0 3,0
Abstand in m
[ Schaltabstand Schaltabstand max.
® Reflektor PL40A
® Reflektor PL20A
® Reflektor PL10OF
@ Reflexionsfolie IREF6000 (REF-IRF-56)
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LICHTTASTER UND LICHTSCHRANKEN - GL2S-N2311

MABZEICHNUNG GL2S
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MaBe in mm

@ optische Achse, Empfanger

® optische Achse, Sender

® Befestigungsbohrung, @ 3,2 mm

@ Anzeige-LED griin: Versorgungsspannung aktiv
® Anzeige-LED gelb: Status Lichtempfang

® Anschluss

Weitere Informationen sowie passendes Zubehor, Applikationsbeispiele und Downloads wie CAD Maf3-
modelle, Betriebsanleitungen und Software finden Sie unter www.sick.com/1067404
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SICK

Sensor Intelligence

SICKAT
A GLANCE

SICK ist ein weltweit flihrendes Technologieunternehmen fiir intelli-
gente Sensorlosungen und integrierte Losungen in der industriellen
Automatisierung. Unsere Technologien setzen globale Standards und
machen lhre industriellen Prozesse effizienter, sicherer und nach-
haltiger - sowohl in der Logistik als auch in der Produktion.

SICK verbindet Sensorintelligenz mit Branchenverstandnis und zerti-
fizierten Beratungsleistungen. Wir bieten die ideale Grundlage fiir
skalierbare sowie maBgeschneiderte Automatisierungslosungen
und schaffen Mehrwert entlang der gesamten Wertschopfungskette.
Unsere enge Partnerschaft mit unseren Kunden ist mehr als nur ein
Versprechen: Gemeinsam verbessern wir die Produktivitat, steigern
die Qualitat, schiitzen Gesundheit und Sicherheit und sichern die
Zukunft nachhaltig. All das mit Empathie und Vertrauen.

Mit Leidenschaft und Pioniergeist entwickelt SICK seit 1946 innovative
Technologien. Dank einem globalen Netzwerk in rund 40 Landern ist
SICK weltweit prasent und immer in lhrer Nahe. Der Hauptsitz des Unter-
nehmens befindet sich in Waldkirch in der Nahe von Freiburg, Deutsch-
land. Unsere Kunden profitieren von unserem Verstandnis fur lokale
sowie globale Anforderungen, die wir in maBBgeschneiderte Losungen
Ubersetzen.





