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DATOS TECNICOS DETALLADOS

CARACTERISTICAS

Principio funcional

Distancia de conmutacion
Distancia de conmutacién min.
Alcance de deteccion max.
Rango de distancia méax. del receptor al emisor (re-
serva de funcionamiento 1)
Rango de distancia recomendada del receptor al
emisor (reserva de funcionamiento 2)
Rango recomendado de distancia de conmutacion
para un mejor rendimiento
Haz emitido
Fuente de luz
Tipo de luz
Forma del spot
Tamafo del spot (distancia)
Dispersion maxima del haz emitido y eje de emision
normalizado (angulo de barrido horizontal)
Datos caracteristicos del LED
Referencia normativa
Denominacién de grupo de riesgo del LED
Longitud de onda
Vida util media
Ajuste
Ninguno
Indicacion
LED azul
LED verde

LED amarillo

Aplicaciones especiales
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INFORMACION SOBRE PEDIDOS

Tipo N.2 de articulo

WSE4SP-1G312100Z2Z2Z 1140383

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/W4

CE @ & P er

Imagen aproximada

Barrera emisor-receptor

Om

12m
Om..12m
Om..9m
Om..9m

LED de localizacién

Luz roja visible

En forma de punto

60 mm (2 m)
<+/-15°(con T, =+23°C)

EN 62471:2008-09 | IEC 62471:2006, modificado
Grupo libre

635 nm

100.000 hcon T, =+25°C

BluePilot: util de alineacion

Indicador de servicio

Iluminado: encendido

Estado de recepcion de luz

Estatico On: objeto no presente

Estatico Off: objeto presente

Intermitente: no llega a la reserva de funcionamiento de 1,5

Deteccion de objetos poco reflectantes e inclinados
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Referencia de los distintos componentes

FOTOCELULAS -

WSO04SP-1G3ZZ1A0ZZZ, 2139775
WEO4SP-1G312100Z2Z, 2139804

CARACTERISTICAS TECNICAS DE SEGURIDAD

MTTF,
DC

avg

SISTEMA ELECTRICO

Tension de alimentacion V,
Ondulacion

Categoria de uso

Consumo de corriente

Clase de proteccion

Salida digital
Cantidad
Tipo
Modo de conmutacion
Tension de sefial PNP HIGH/LOW

Tension de sefial NPN HIGH/LOW
Corriente de salida |,
Salidas de circuitos de proteccion

Tiempo de respuesta
Repetibilidad (tiempo de respuesta)
Frecuencia de conmutacion

Disposicion de pines/conductores, emisor
Funcion pin 4 / negro (BK)

Disposicion de pines/conductores, receptor
Funcién pin 4 / negro (BK)

Y
Valores limite.

2
Esta salida conmutada no debe conectarse con otra salida.

SISTEMA MECANICO

Ejecucion

Detalle de disefio
Dimensiones (An x Al x Pr)
Conexion

Detalle de conexion
Propiedades de congelacion
Seccion del conductor
Diametro del cable
Longitud del cable (L)

Material
Carcasa
Pantalla frontal
Cable

Par de apriete maximo de los tornillos de fijacion

DATOS DE AMBIENTE

Grado de proteccion
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1.219 afios

0%

10VDC..30VDC"

=5v_

C.c.-12 (Conforme a EN 60947-5-2)
C.c.-13 (Conforme a EN 60947-5-2)
=20 mA, Sin carga. ConU, =24V

1

En contrafase: PNP/NPN
Conmutacion en claro
Aprox.U,-25V/0V

Aprox.U,/<25V
<100 mA

Proteccion contra polarizacion inversa
Resistente a sobrecorriente

Protegido contra cortocircuitos

=500 us

150 us

1.000 Hz

Entrada, emisor apagado, LOW active

Salida digital, conmutacion en claro, objeto presente - salida Q LOW 2

Rectangular

Slim

121 mm x 41,9 mm x 18,6 mm
Cable de 3 hilos, 2 m

No deformar el cable por debajo de los O °C
0,14 mm?

3,4 mm

2m

Plastico, VISTAL®
Plastico, PMMA
Plastico, PVC

0,4 Nm

IP66 (EN 60529)

WSE4SP-1G31210022Z
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FOTOCELULAS - WSE4SP-1G31210022Z

IP67 (EN 60529)
Operacion a temperatura ambiente -40°C..+60°C
Temperatura ambiente de almacenamiento -40°C..+75°C
Tip. insensibilidad a la luz artificial Luz extrafia: =15.000 lx
Luz solar: = 50.000 Ix
Resistencia contra choques 30 g, 1 ms (3 golpes positivos y 3 negativos a lo largo de los ejes X, Y, Z, en total 18 golpes
(EN60068-2-27))
Resistencia a oscilaciones 10 Hz ... 1.000 Hz (Amplitude 1T mm, 3 x 30 min (EN60068-2-6))
Humedad del aire 35 % ... 95 %, humedad relativa del aire (sin escarcha)
Autorizacion para tipo de equipo de radio EN 60947-5-2
Resistencia a productos de limpieza ECOLAB
N.2 de archivo UL NRKH.E181493 & NRKH7.E181493

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity

China RoHS

S S S S (S S

China Compulsory Product Certification (CCC)
exempt

cULus certificate

<

Photobiological safety (IEC EN 62471)

<

ELEMENTOS DE CONTROL Y DE AJUSTE

o+ 0% )

4.7(0.18)
4.7(0.18)

8.8 (0.35)

8.8(0.35)

1 1
6(0.24) 6(0.24)

@® LED verde
@ LED amarillo
® LED azul

TIPO DE CONEXION CABLE DE 3 HILOS

@® @
@® Emisor
® Receptor
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FOTOCELULAS - WSE4SP-1G31210022Z

ESQUEMA DE CONEXION CD-519
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@ Emisor
@ Receptor

TABLA VERDADERO-FALSO CONTRAFASE: PNP/NPN - CONMUTACION EN CLARO Q

Light switching Q (normally closed (upper switch), normally open (lower switch))

Light receive
Light receive indicator
Load resistance to L+

Load resistance to M
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FOTOCELULAS - WSE4SP-1G312100ZZZ

CURVA CARACTERISTICA

Operating reserve
10,000

1,000

100

10

-
1 —
0 2 4 6 8 10 12
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.80) (39.37)
Distance in m (feet)
. Recommended sensing range for
the best performance
TAMANO DEL SPOT

Dimensions in mm (inch)
200 )

(7.87)

100
(3.94)

0

-100
(-3.94) —
-200 : 1
(-7.87)0 2 4 6 8 10 12 0 12
(6.56) (13.12) (19.69) (26.25) (32.80) (39.37) (39.37)

Distance in m (feet)

. Recommended sensing range for
the best performance

DIAGRAMA DEL RANGO DE SENSIBILIDAD
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. Recommended sensing range for
the best performance

A Distancia de conmutaciéon min.enm
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FOTOCELULAS - WSE4SP-1G312100277

Distancia de conmutacién max.en m
Rango de distancia max. del receptor al emisor

Rango de distancia recomendada del receptor al emisor

DIBUJO ACOTADO, SENSOR
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12 (0.47)

Medidas en mm

@ Centro del eje 6ptico del emisor
@ Centro del eje 6ptico del receptor
® Conexion

@ orificio de fijacion M3

® Elementos de control y de ajuste

Encontrara mas informacion, asi como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicacion y descargas,
tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1140383
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SICK

Sensor Intelligence

SICKEN
RESUMEN

SICK es uno de los lideres tecnolégicos mundiales en soluciones de
sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatizacion
industrial. Nuestras tecnologias emplean estandares globales y hacen
sus procesos industriales mas eficientes y sostenibles, tanto en la
logistica como en la produccion.

SICK combina la inteligencia sensérica con su sélido conocimiento
del sectory servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la
base perfecta para unas soluciones de automatizacion escalables

y personalizadas y ofrecemos valor afiadido en toda la cadena de
adquisicion de valor. La estrecha colaboracion que mantenemos con
nuestros clientes es algo mas que una promesa: unidos aumentamos
la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la
seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatia
y con confianza.

Con pasion y espiritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando
innovaciones tecnoldgicas. Gracias a nuestra red mundial presente
en unos 40 paises SICK mantiene una presencia global que siempre
esta cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en
Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nues-
tra comprension de las necesidades tanto locales como globales,
nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.





