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SNIMACE PRO VALCE - MZT8-2V8-N-KWA

TECHNICKA DATA V DETAILU

VLASTNOSTI

Provedeni tvaru vélce

Provedeni tvaru valce s adaptérem

Délka pouzdra
Spinaci vystup
Vlastnost typu spinani
Spinaci frekvence
Elektrické provedeni
Kryti

kl
Podle normy EN 60529 (IP 67 / IP 68).

MECHANIKA/ELEKTRIKA

Kategorie pro vybusné prostredi
Oznaceni pristroje

Reakeni citlivost typ.

Dréha prejezdu typ.

Hystereze typ.
Reprodukovatelnost

Ochrana proti pfepolovani

Ochrana proti zkratu

"
Konstantni napajeci napéti U, a teplota okolniho prostfedi Ta.

2
PVC kabel bez certifikace UL .

SNIMACE PRO VALCE

OBJEDNACI INFORMACE

Typ Vyrobek &.

MZT8-2V8-N-KWA

MZT8-2V8-N-KWA 1070456

Dalsi provedeni pfistroje a pfisluSenstvi na adrese www.sick.com/MZT8_ATEX

(€ EE e & c4

T-drazka

Valec s profilovou ty¢i
Valec s taznou ty¢i
Kruhovy valec

Valec s rybinovou drazkou
LiSta SMC CDQ2

Lista SMC ECDQ2

24 mm

NAMUR

Ridici proud zavisly na stavu sepnuti podle NAMUR, norma EN 60947-5-6
1.000 Hz

DC 2-vodi¢

0
P67

1G, 1D

I1'G Exia llC T4 Ga, Il 1D Exia llIC T, 135 °C Da
2,8mrl

9 mm

=05mT

somr’

Ano

Ano

B
Jen pro pfipojeni k samostatné certifikovanému jiskrové bezpeénému okruhu.
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LED indikator stavu sepnuti
Teach-in

Potla¢eni spinaciho impulsu
Teplota okoli provoz

Odolnost vi¢i razim / vibracim
EMC

Druh pfipojeni

Detail zpUsobu pfipojeni

Prufez vodice
Primér kabelu
Polomér ohybu

Kabelovy vyvod

Material

Pouzdro

Osvédceni o zkouSce konstrukéniho vzoru ES
Osvédceni o zkouSce konstrukéniho vzoru UK
Certifikat (IECEx)

Max. vstupni napajeci napéti U,

Max. vstupni pfikon P,

Max. vstupni proud |,

Max. vnitfni kapacita C,

Max. vnitfni indukcnost L,

Nabijeci napéti

! Konstantni napajeci napéti UE a teplota okolniho prostfedi Ta.

2
PVC kabel bez certifikace UL .

Kabel

SNIMACE PRO VALCE -

Ano

Ne

Ano

-25°C...+80°C
309g,1Mms/10..55Hz, Tmm
Podle normy EN 60947-5-2

Kabel, 2 Zilovy, koncové dutinky, 3 m

0,12 mm?

@29 mm

PFi pevném uloZeni > 3x pramér kabelu
V pohyblivém stavu > 5x primér kabelu
Axialni

Plast, PA12
2)

PVC

TUV 14 ATEX 143125
UL22UKEX2384
IECEx TUN 14.0038

20v”
100 mw*
3)
60 mA
3)
130 nF

30 pH ?
8,2V DC

)
Jen pro pfipojeni k samostatné certifikovanému jiskrové bezpec¢nému okruhu.

BEZPECNOSTNE TECHNICKE PARAMETRY

MTTF,
DC

avg

T, (Zivotnost)

CERTIFIKATY

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

ATEX certificate

IECEX certificate
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SNIMACE PRO VALCE - MZT8-2V8-N-KWA

MONTAZNI POKYN

Tighten screw

=

Torque
typical 0.4 Nm

(®

Insert sensor

LED

A = Position sensor element

SCHEMA ZAPOJENI CD-305

[<H> BN

L _-%

+

A\

A

SCHEMA ZAPOJENI CD-304
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SNIMACE PRO VALCE - MZT8-2V8-N-KWA

VYKRES KABEL

Rozméry v mm

@ Pripojeni

® upevnovaci Sroub SW 2,0

® LED kontrolka

@ pozice prvku senzoru = dlouha draha prejezdu (2 mm): 1,6 mm

Vyrobek €. Typ L A Pocet zil
1069424 MZT8-2V8-N-KWO 2m 42 mm 2
1070456 MZT8-2V8-N-KWA 3m 42 mm 2
1070461 MZT8-2V8-N-KWB 5m 42 mm 2
1070462 MZT8-2V8-N-KWDS01 6m 42 mm 2
1070463 MZT8-2V8-N-KWDS02 7m 42 mm 2
1070464 MZT8-2V8-N-KWDS03 7m 42 mm 2

Dalsi informace, vhodné prislusenstvi, pfiklady pouZiti a soubory ke stazeni, jako jsou rozmérové modely
CAD, provozni navody a software, naleznete na adrese www.sick.com/1070456
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SICK

Sensor Intelligence

PREHLED
SPOLECNOSTI
SICK

Spolecnost SICK je pfedni technologickou firmou poskytujici inteli-
gentni senzorova a integrovana feseni pro pramyslovou automatizaci.
Nase technologie nastavuji globalni standardy - vase priimyslové
procesy diky nim budou jak v logistice, tak ve vyrobé ucinnéjsi, bez-

Spolecnost SICK propojuje inteligentni senzoriku s porozumeénim
odvétvi a certifikovanym poradenstvim. Poskytujeme idealni zaklad
pro Skalovatelna automatizac¢ni feSeni na miru a vytvarime pridanou
hodnotu napfi¢ celym hodnotovym fetézcem. Nase uzké partnerstvi
se zakazniky je vic nez jen slib: spolec¢né udrzitelné zvySujeme
produktivitu a kvalitu, chranime zdravi a bezpecnost a zajistujeme
budoucnost. V§e s empatii a na bazi daveéry.

S vasni a prikopnickym duchem vyviji spolec¢nost SICK od roku 1946
inovativni technologie. Diky globalni siti pfiblizné ve 40 zemich pusobi
spolec¢nost SICK po celém svété a nachazi se vzdy ve vasi blizkosti.
Hlavni sidlo firmy je ve Waldkirchu nedaleko Freiburgu v Némecku.
Nasi zakaznici profituji z naseho porozumeéni lokalnim i globalnim
poZadavkim, které prevadime v individualné pfizpisobena reseni.





