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SENSORES PARA CILINDROS

MZT8-2V8-N-KWA

INFORMACION SOBRE PEDIDOS

Tipo N.2 de articulo
MZT8-2V8-N-KWA 1070456

Para otras versiones del dispositivo y accesorios, véase www.sick.com/MZT8_ATEX
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DATOS TECNICOS DETALLADOS

CARACTERISTICAS

Estructura del cilindro RanuraenT

Estructuras de los cilindros con adaptador Cilindro perfilado con barra de acoplamiento
Cilindro con barra de traccion
Cilindros circulares
Cilindros con ranura de cola de milano
Carril SMC CDQ2
Carril SMC ECDQ2

Longitud de caja 24 mm

Salida conmutada NAMUR

Caracteristicas del tipo de conmutacion Corriente de control dependiente del estado de conmutacion segin NAMUR EN 60947-5-6
Frecuencia de conmutacion 1.000 Hz

Caracteristicas eléctricas C.c. 2 hilos

Grado de proteccion P67 U

kl
Segun EN 60529 (IP 67 / IP 68).

MECANICA/ELECTRONICA

Categoria para zonas con riesgo de explosion 1G, 1D

Marcado de los aparatos 111G Exia llC T4 Ga, I 1D Exia llIC T, 135 °C Da
Sensibilidad de respuesta tipica. 2,8 mT

Sobrecarrera tip. 9 mm

Histéresis tip. =05mT

Reproducibilidad <01mT L

Proteccion frente a inversion de polaridad Si

Proteccién contra cortocircuitos Si

"
Tension de alimentacion U, y temperatura ambiente Ta constantes.

2
Cable de PVC sin homologacion UL .

B
Solo para conectar a un circuito eléctrico con seguridad intrinseca con certificacion propia.
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LED de estado de conmutacion
Aprendizaje

Supresion de pulso de encendido
Operacion a temperatura ambiente
Resistente a impactos y oscilaciones
CEM

Tipo de conexion

Detalle de tipo de conexion
Seccion del conductor
Diametro del cable
Radio de curvatura

Salida de cables
Material
Carcasa
Cable
Certificado de examen CE

Certificacion de examen de tipo para Reino Unido
Certificado (IECEXx)

Tension de entrada Umax.

Potencia de entrada Pmax.

Corriente de entrada |max.

Capacitancia interna maxima C,

Inductancia interna maxima L,

Tension nominal

! Tension de alimentacion UE y temperatura ambiente Ta constantes.

2
Cable de PVC sin homologacion UL .
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Si

No

Si

-25°C...+80°C
309g,1Mms/10..55Hz, Tmm
Conforme a EN 60947-5-2

Cable de 2 hilos con punteras, 3 m

0,12 mm?

@29 mm

Con tendido de cable fijo > 3 veces el diametro del cable
En movimiento > 5 veces el diametro del cable

Axial

Plastico, PA12
2)

PVC

TUV 14 ATEX 143125
UL22UKEX2384
IECEx TUN 14.0038

20v”
100 mw*
3)
60 mA
3)
130 nF

30 pH ?
8,2V DC

)
Solo para conectar a un circuito eléctrico con seguridad intrinseca con certificacion propia.

CARACTERISTICAS TECNICAS DE SEGURIDAD

MTTF,
DC

avg

TM (tiempo de uso)

CERTIFICADOS

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

ATEX certificate

IECEX certificate
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INDICACION DE MONTAJE

Tighten screw

=

Torque
typical 0.4 Nm

(®

Insert sensor

LED

A = Position sensor element

ESQUEMA DE CONEXION CD-305

[<H> BN

L _-%

+

A\

A

ESQUEMA DE CONEXION CD-304
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ESQUEMA DE DIMENSIONES CABLE

Medidas en mm

@® Conexion

® Tornillo de fijacion SW 2,0

® Indicacion LED

@ posicion del sensor = sobrecarrera larga (2 mm): 1,6 mm

N.2 de articulo Tipo L A Numero de cables
1069424 MZT8-2V8-N-KWO 2m 42 mm 2
1070456 MZT8-2V8-N-KWA 3m 42 mm 2
1070461 MZT8-2V8-N-KWB 5m 42 mm 2
1070462 MZT8-2V8-N-KWDS01 6m 42 mm 2
1070463 MZT8-2V8-N-KWDS02 7m 42 mm 2
1070464 MZT8-2V8-N-KWDS03 7m 42 mm 2

Encontrara mas informacion, asi como los accesorios adecuados, ejemplos de aplicacion y descargas,
tales como modelos CAD dimensionales, instrucciones de uso y software, en www.sick.com/1070456
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SICKEN
RESUMEN

SICK es uno de los lideres tecnolégicos mundiales en soluciones de
sensores inteligentes y soluciones integradas en la automatizacion
industrial. Nuestras tecnologias emplean estandares globales y hacen
sus procesos industriales mas eficientes y sostenibles, tanto en la
logistica como en la produccion.

SICK combina la inteligencia sensérica con su sélido conocimiento
del sectory servicios certificados de asesoramiento. Aportamos la
base perfecta para unas soluciones de automatizacion escalables

y personalizadas y ofrecemos valor afiadido en toda la cadena de
adquisicion de valor. La estrecha colaboracion que mantenemos con
nuestros clientes es algo mas que una promesa: unidos aumentamos
la productividad, mejoramos la calidad, protegemos la salud y la
seguridad y garantizamos un futuro sostenible. Todo ello con empatia
y con confianza.

Con pasion y espiritu pionero, SICK lleva desde 1946 desarrollando
innovaciones tecnoldgicas. Gracias a nuestra red mundial presente
en unos 40 paises SICK mantiene una presencia global que siempre
esta cerca de usted. La sede principal de la empresa se encuentra en
Waldkirch, en las proximidades de Friburgo, Alemania. Gracias a nues-
tra comprension de las necesidades tanto locales como globales,
nuestros clientes se benefician de unas soluciones hechas a medida.





