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CYLINDERSENSORER - MZT8-2V8-N-KWA

TEKNISKA DATA | DETALJ

KANNETECKEN

Cylinderform

Cylinderform med adapter

Husets langd
Kopplingsutgang
Kopplingstyp Egenskap
Kopplingsfrekvens
Elektriskt utférande

IP-klassning

kl
Enligt EN 60529 (IP67/1P68).

MEKANIK/ELEKTROTEKNIK

Ex-omrade-kategori
Apparategenskaper
Responskanslighet typ.
Grénsstallare typ.
Hysteres typ.
Reproducerbarhet

Polaritetsskyddad
Kortslutningsskydd

"
Matningsspénning U, och omgivningstemperatur Ta konstanta.

2
PVC-kabel utan UL-godkannande .

B
Endast for anslutning till en separat certifierad egenséker stromkrets.
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CYLINDERSENSORER

MZT8-2V8-N-KWA

BESTALLNINGSINFORMATION

typ artikel nr
MZT8-2V8-N-KWA 1070456

Fler enhetsutféranden och tillbehor pad www.sick.com/MZT8_ATEX

(€ EE e & c4

T-spar

Profilstangcylinder
Dragstangscylinder
Rundcylinder

Cylinder med dovetailpar
SMC-skena CDQ2
SMC-skena ECDQ2

24 mm

NAMUR

Kopplingstillstandsberoende styrstrom enligt NAMUR EN 60947-5-6
1.000 Hz

DC 2-ledare

0
P67

1G, 1D

I1'G Exia llC T4 Ga, Il 1D Exia llIC T, 135 °C Da
2,8mrl

9 mm

=05mT

somr’

Ja

Ja
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LED kopplingsstatus
Teach-in
Tillslagsimpulsundertryckning
Omgivningstemperatur, drift
St6t och vibrationstalighet
EMC

Anslutningstyp

Anslutningstyp detalj
Ledartvarsnitt
Kabeldiameter
Bojradie

Kabelutgang

Material
Holje
Kabel

EU-typprovningsintyg
UK-typkontrollintyg
Certifikat (IECex)

Max. ingangsspénning U,
Max. ingangseffekt P,

Max. ingangsstrom |,

Max. inre kapacitans C,

Max. inre induktivitet L,

Markspanning

" Matningsspanning U, och omgivningstemperatur Ta konstanta.
* PVC-kabel utan UL-godkannande .

)
Endast for anslutning till en separat certifierad egenséker stromkrets.

SAKERHETSTEKNISKA PARAMETRAR

MTTF,
DC

avg

T, (anvandningstid)

CERTIFIKAT

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

ACMA declaration of conformity
Moroccan declaration of conformity
China RoHS

ATEX certificate

IECEX certificate

CYLINDERSENSORER -

Ja

Nej

Ja

-25°C...+80°C
309g,1Mms/10..55Hz, Tmm

Enligt EN 60947-5-2

Kabel, 2-ledare, kabelandhylsor, 3 m

0,12 mm?

@29 mm

Vid fast dragning > 3 x kabeldiameter
I rorligt tillstand > 5 x kabeldiameter
Rak

Plast, PA12

pvc”

TOV 14 ATEX 143125
UL22UKEX2384
IECEx TUN 14.0038

20v”
100 mw*
3)
60 mA
3)
130 nF

30 pH ?
8,2V DC

2.874 ar
0%
20 ar
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CYLINDERSENSORER - MZT8-2V8-N-KWA

MONTERINGSINFORMATION

Tighten screw

=

Torque
typical 0.4 Nm

(®

Insert sensor

LED

A = Position sensor element

ANSLUTNINGSSCHEMA CD-305

[<H> BN

L _-%

+

A\

A

ANSLUTNINGSSCHEMA CD-304
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CYLINDERSENSORER - MZT8-2V8-N-KWA

MATTRITNING KABEL

Matti mm

® Anslutning

® monteringsskruv NV 2,0

® Indikeringslysdiod

@ position sensorelement = lang gransstallare (9 mm): 1,6 mm

Artikel nr Typ L A Antal ledare
1069424 MZT8-2V8-N-KWO 2m 42 mm 2
1070456 MZT8-2V8-N-KWA 3m 42 mm 2
1070461 MZT8-2V8-N-KWB 5m 42 mm 2
1070462 MZT8-2V8-N-KWDS01 6m 42 mm 2
1070463 MZT8-2V8-N-KWDS02 7m 42 mm 2
1070464 MZT8-2V8-N-KWDS03 7m 42 mm 2

Mer information och lampliga tillbehor, tillAmpningsexempel och nedladdningar som CAD-mattmodeller,
bruksanvisningar och programvara, finns pa www.sick.com/1070456
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SICK

Sensor Intelligence

SICK
OVERSIKT

SICK &r ett varldsledande teknikforetag som skapar intelligenta
sensorlésningar och integrerade losningar inom industriell automa-
tisering. Var teknik satter nya globala standarder och goér dina
industriella processer effektivare, sakrare och hallbarare - bade vad
galler logistik och produktion.

SICK kopplar samman sensorintelligens med branschkompetens
och certifierade radgivningstjanster. Vi erbjuder den perfekta
grunden for skalbara och skraddarsydda automatiseringslésningar
och skapar mervarde langs hela vardekedjan. Vart nara partnerskap
mer vara kunder &r mer an bara ett l6fte: Tillsammans forbattrar vi
produktiviteten, okar kvaliteten, skyddar halsan och sakerheten och
gor framtiden mer hallbar. Allt detta med empati och fortroende.

Sedan 1946 utvecklar SICK innovativ teknik med glod och en pionja-
randa. Tack vare ett globalt natverk i ca 40 lander ar SICK narvarande
over hela varlden och finns alltid i din narhet. Foretagets huvudsate
ar i Waldkirch i narheten av Freiburg i Tyskland. Vara kunder drar nytta
av var forstaelse for bade lokala och globala krav som vi omsétter i
skraddarsydda losningar.





