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Siparis bilgileri

C€-®=ch

Ayrintil teknik bilgiler
Ozellikler

Tetiklendigi icin kapal kontak
Normalde acik

Calistirma yonleri

Emniyet teknigi parametreleri

B1oq-d egeri

Hata durumunda emniyetli durum

Fonksiyonlar

Kaskat baglanabilir giivenlik sensorii

ArayUzler
Baglanti kablosunun tiirii
Baglant tipi
Kablo uzunlugu
iletken capi
Capraz kablolama
Bukme agisi (sabit pozisyonda)
Blkme agisi (hareketli kabloda)
Kablo malzemesi

Kablo malzemesi

Elektrik

Anahtarlama prensibi
Tetiklendigi icin kapali kontak
Normalde acik

Kullanim kategorisi

Olciilen isletim akimi (isletim gerilimi)

E100-A2A22S05A 6012141

Diger cihaz modelleri ve aksesuar

5x10° Baglanti semasi (DUsik yikte)

Sivigdanhili bir hata algilama sistemine sahip degildir ve hata durumunda glivenli bir duruma
gecemez. Hata algilama, bagli glivenlik odakli mantik Unitesi ile gerceklesir.

Yok, sadece tek kablolama (teshis ile)

Diz

Acik uclu kablo
5m

8 mm

8x 0,34 mm?2

> 7,5 x kablo capi
> 15 x kablo ¢api
PUR

Bakir

Agir cekim anahtarlama elemani
2

2

AC-15/DC-13 (EN 60947-5-1)

2 A (230 VAC)
2 A (24 V DC)
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Yanhslar ve degisiklikler icin haklar sakhdir


http://www.sick.com/6012141
http://www.sick.com/6012141
https://www.sick.com/E100
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Nominal izolasyon gerilimi U;

Anma darbe gerilimi dayanimi U;,,

Kisa devre korumasi

Anahtar gerilimi

Devre degistirme akimi (devre degistirme

gerilimi)
Mekanik
Boyutlar
Agirhik

Govde malzemesi

Mekanik ¢alisma siiresi

Ortam verileri

Koruma sinifi
Calisma ortami sicakhigi

Depolama sicakhgi

Sertifikalar

EU declaration of conformity

UK declaration of conformity

China RoHS

cULus certificate
Siniflandirmalar

ECLASS 5.0
ECLASS 5.1.4
ECLASS 6.0
ECLASS 6.2
ECLASS 7.0
ECLASS 8.0
ECLASS 8.1
ECLASS 9.0
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ETIM 5.0
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
UNSPSC 16.0901
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Yanhslar ve degisiklikler i¢in haklar sakhdir

250V

2500V
2AgG
>12VDC

1 mA (24 V DC)

64 mm x 132 mm
0,86 kg

Plastik

1x10° Baglanti semasi

IP67 (EN 60529)
-5°C..+50 °C
-5°C..+50 °C

S N Y

27371238
27371238
27371238
27371238
27371238
27371238
27371238
27371238
27371238
27371238
27371238
EC002571
EC002571
EC002571
EC002571
39122205
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Teknik ¢izim E100-A

132

264

240

Olciiler mm cinsindedir

Anahtarlama yolu diyagrami E100-A

2 NO
2 positive action NC

1 2 3 BN BU BK GY

BN BU BK GY
Element E1 E2 E3 E4

E1+E2 —— Element
U8 o ]

E14+E2 — :
E3+E4 — 0

[] contacts open
[ contacts closed

4 GUVENLIK SIVIGLERI | SICK

@ Trigger point

Teknik sayfa | 2026-05-05 21:47:39
Yanliglar ve degisiklikler icin haklar sakhidir



Online - Teknik bilgi

BiR BAKISTA SICK

SICK, endustriyel uygulamalarda akilli sensor ve sensér ¢ézumleri konusunda lider Ureticilerdendir. Essiz bir
Uriin ve hizmet yelpazesi; stireglerin glvenli ve etkili sekildeki kontrolina, kisilerin kazalardan korunmasini
ve cevreye verilen zararlarin 6nlenmesini saglayan mikemmel temeli olusturur.

Cok cesitli branslarda kapsamli bilgi birikimine sahibiz ve siirecleriniz ile gerekliliklerinizi iyi biliyoruz. iste bu
sayede akilli sensorlerle tam da musterilerimizin ihtiyaci olani teslim edebiliyoruz. Sistem ¢dziimleri Avrupa,
Asya ve Kuzey Amerika'da bulunan uygulama merkezlerinde musteriye 6zel olarak test ve optimize edilir.
BUtln bunlar bizi guvenilir bir tedarikci ve ARGE ortagl haline getiriyor.

Kapsamli hizmetlerimiz teklifimizi tamamlar: SICK Om(ir Boyu servis hizmeti makinenin kullanim émrii
boyunca guvenlik ve verimlilik ile ilgili destek saglar.

Bu bizim i¢in "Sensor Zekasi"dir.

DUNYA GENELINDE HEMEN YAKININIZDA:

Bilgi almak ve diger merkezler icin

SICK

SICKAG | Waldkirch | Germany | www.sick.com Sensor Intelligence.



