
Conversielijst SICK  MZR1/MZR2+BEF

Laatste orderdatum MZR1/MZR2+BEF: 23-04-2020
Laatste leverdatum MZR1/MZR2+BEF oud: 30-04-2020
Let op: Controleer zelf nogmaals aan de hand van de datasheet op onze website of het voorgestelde product daadwerkelijk geschikt is voor uw
toepassing. 

Oud MZR1/MZR2
Artikelnummer Type Artikelnummer Type

Standard Products

7900592 MZR1-03VPS-AU0 1048049 MZT8-28VPS-KU0 Behuizing: niet rond. Materiaal: plastic, PA12, Lengte 24mm, Schakelsnelheid: 1000Hz, Gevoeligheid: 2,8 mT, vertraging tot 
beschikbaarheid: 25 ms, temperatuurbereik:  -30 °C…+80 °C

1022100 MZR1-03VPS-AWD 1048049 MZT8-28VPS-KU0 Behuizing: niet rond. Materiaal: plastic, PA12, Lengte 24mm, Schakelsnelheid: 1000Hz, Gevoeligheid: 2,8 mT, vertraging tot 
beschikbaarheid: 25 ms, temperatuurbereik:  -30 °C…+80 °C

7900598 MZR2-03VPS-AU0 1048049 MZT8-28VPS-KU0 Behuizing materiaal: plastic, PA12, Lengte 24mm, Schakelsnelheid: 1000Hz, Gevoeligheid: 2,8 mT, vertraging tot 
beschikbaarheid: 25 ms, temperatuurbereik:  -30 °C…+80 °C

7900599 MZR2-03VNS-AU0 1068535 MZT8-28VNS-KUA Behuizing plastic, PA12, Lengte 24mm, Schakelsnelheid: 1000Hz, Gevoeligheid: 2,8 mT, vertraging tot beschikbaarheid: 25 
ms, temperatuurbereik:  -30 °C…+80 °C, connector type: kabel, 3-draads, 3m

7900600 MZR2-03VPS-AT0 1048048 MZT8-28VPS-KP0 Behuizing plastic, PA12, Lengte 24mm, Schakelsnelheid: 1000Hz, Gevoeligheid: 2,8 mT, vertraging tot beschikbaarheid: 25 
ms, temperatuurbereik:  -30 °C…+80 °C, connector type: kabel, 3-draads, 3m, kabel uitgang: axiaal

7900601 MZR2-03VNS-AT0 1044932 MZT8-03VNS-KP0 Behuizing plastic, PA12, Lengte 24mm, Schakelsnelheid: 1000Hz, Gevoeligheid: 2,8 mT, vertraging tot beschikbaarheid: 25 
ms, temperatuurbereik:  -30 °C…+80 °C, connector type: kabel, 3-draads, 3m, kabel uitgang: axiaal

7901321 MZR2-03V-N-AW0 Geen opvolger Geen opvolger -

Oud bevestigingsmateriaal
Artikelnummer Type Artikelnummer Type

Standard Products
7901762 V2A-SPANNBAND SB 18- 29 2077682 BEF-KHZ-RT1-25 Compatible met verschillende cylinder diameters, verminderde weerstand tegen vocht wegens gegoten zink onderdelen.
7901763 V2A-SPANNBAND SB 28- 39 2077682 BEF-KHZ-RT1-25 Compatible met verschillende cylinder diameters, verminderde weerstand tegen vocht wegens gegoten zink onderdelen.
7901764 V2A-SPANNBAND SB 38- 49 2077683 BEF-KHZ-RT1-63 Compatible met verschillende cylinder diameters, verminderde weerstand tegen vocht wegens gegoten zink onderdelen.
7901765 V2A-SPANNBAND SB 48- 59 2077683 BEF-KHZ-RT1-63 Compatible met verschillende cylinder diameters, verminderde weerstand tegen vocht wegens gegoten zink onderdelen.
7901766 V2A-SPANNBAND SB 58- 69 2077683 BEF-KHZ-RT1-63 Compatible met verschillende cylinder diameters, verminderde weerstand tegen vocht wegens gegoten zink onderdelen.
7901767 V2A-SPANNBAND SB 68- 79 2077684 BEF-KHZ-RT1-130 Compatible met verschillende cylinder diameters, verminderde weerstand tegen vocht wegens gegoten zink onderdelen.
7901768 V2A-SPANNBAND SB 88- 99 2077684 BEF-KHZ-RT1-130 Compatible met verschillende cylinder diameters, verminderde weerstand tegen vocht wegens gegoten zink onderdelen.

Nieuw MZT8

Nieuw bevestigingsmateriaal
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